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2. Maçaneta perpendicular à extremidade  
 da porta quando fechada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo
“A”

Tipo
“B”

44,5

Ø 3876,2

44   

4

17,5

50,8

34

G
Ø 9,65

X

68 - Fechos Lingueta
Tamanho médio · Maçaneta T · Lingueta regulável

• Design robusto
• Acionamento interno  
 opcional 

Materiais e acabamentos
Zamac e aço zincado 

Resistência
Carga estática máxima: 1.100 N  

Instalação

Orientação e operação da maçaneta T: 
1. Maçaneta paralela à extremidade da  
 porta quando fechada. 

25,4±0,08

Ø 9,6 12,7±,08+0,05
 -0,00

Ø 3,4+0,05
 -0,00

Y

Seleção do código de produto 
Consulte a tabela

Tipo de 
conjunto 

G  Altura
Altura

X Y Tipo de lingueta
Mínimo Máximo

Ponto 
único

1
3,2 25,4

46,4

31,8±3,2
Lingueta com dobra

25,4 50,8 Lingueta com dobra invertida

Três 
pontos

1
1,6 19,8

28,6±1,6

Lingueta com dobra

27 45,2 Lingueta com dobra invertida

2 14,3 32,5 Lingueta reta

Liberação 
interna

1
3,2 25,4

65 31,8±3,2
Lingueta com dobra

25,4 50,8 Lingueta com dobra invertida

A  Tipo de conjunto
1 Ponto único
3 Três pontos
4 Liberação interna

F  Acabamento
10 Zincado, bicromatizado polido
20 Cromado

68 - 10 - A  0 G  - F

A  Ponto único

A  Três pontos

A  Liberação interna

www.southco.com/68

Porta

Lingueta

Tipo A
Liberação no sentido

anti-horário

Tipo A
Liberação no sentido

anti-horário

Tipo B
Liberação no

sentido horário

Tipo B
Liberação no

sentido horário

Maçaneta T
Arruela de 

retenção
Arruela de 

retenção

Arruela de 
retenção

Arruela de 
retenção

Maçaneta T Maçaneta T

Maçaneta T

Lingueta

LinguetaLingueta

Painel
Roseta

Maçaneta T

Rosca 3/8-16
Arruela de travamento

0,8 Mín.

Lingueta

Lingueta

Contraporca

Lingueta com dobra
Lingueta reta
Lingueta com dobra

Parafuso de retenção

Lingueta com dobra invertida
Lingueta com dobra

Acionador

Parafuso de retenção
Parafuso de retenção

Batente

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Altura

Lingueta e placa de
acionamento para
travamento de dois ou
três pontos

Ø 6,5 para varetas para
travamento de três pontos
(consulte as páginas 198 e 199)
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Outras opções disponíveis. Para mais 
informações sobre modelos, códigos,  
 instalação e especificações, visite

68 - Fechos Lingueta  
Tamanho médio · Maçaneta tipo alça dobrável · Lingueta regulável

• Design robusto
• Rotação de 90° 

Materiais e acabamentos
Zamac e aço zincado

Resistência
Carga estática máxima: 890 N 44,5

            Ø 38,173

52

55,5

25,4±0,08

31,7±3,2

12,7±0,08

Ø 9,6 +0,05
 -0,00

Ø 3,4+0,05
 -0,00

F  Acabamento
10 Zincado, bicromatizado polido
20 Cromado68 - 20 - 101 - F  

Seleção do código de produto
Consulte a tabela

Tipo
“A”

Tipo
“B”

Orientação e operação da maçaneta tipo alça 
(Mostrado na posição fechada)

www.southco.com/68

Altura

Altura
Lingueta 
com dobra 
invertida

Lingueta com 
dobra

Maçaneta tipo
alça

Roseta
Porta

Arruela de travamento
com orelha

Rosca 3/8-16

Mín. 25,4 
Máx. 50,8

Mín. 3,2
Máx. 25,4

Alça paralela à
extremidade da porta

quando travado

Alça perpendicular à
extremidade da porta

quando travado

Alça paralela à
extremidade da porta

quando travado

Tipo “A”
Travamento no
sentido horário

Tipo “B”
Travamento no sentido

anti-horário

Alça perpendicular à
extremidade da porta

quando travado

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Porta

Batente

Lingueta Lingueta

LinguetaLingueta

Posição opcional
dos furos de montagem
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Tipo
“A”

Tipo
“B”

F  Acabamento
10 Zincado, bicromatizado polido
20 Cromado

68 - 70 - 30 G  - F

G  
Altura

Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1

0 19 Lingueta com dobra

6,4 38
Lingueta com dobra 

invertida

2 25,4 57 Lingueta reta

68 - Fechos Lingueta
Tamanho grande · Maçaneta T · Lingueta regulável

• Construção robusta
• Rotação de 90° 

Materiais e acabamentos
Zamac e aço zincado

Resistência
Carga estática máxima: 1.300 N

Ø 54

7/16-20 Thd,

108

60

Shaft

          Ø 12,7

51

47,6

65

60,3

22,2

G

41,3
 Ø 2 furos

5,20

Ø 12,7

41,3

20

Ø 2 furos
5,2

20

Ø 12,7

Seleção do código de produto
Consulte a tabela

Tipo B Tipo A

www.southco.com/68

Altura

Lingueta reta
Lingueta
com
dobra

Maçaneta

Roseta

Acionador

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Porcas de aperto

Conjuntos de parafusos
cabeça abaulada com
arruelas de pressão No.
10-32 (incluídos) para
painéis com espessura
máxima de 3,2. Painéis
mais grossos requerem
parafusos mais longos
(não incluídos).

2 furos, Ø 6,5 para varetas
para travamento
de três pontos
(consulte
pg. 198
e 199)

Roseta

Porta

PortaPorta
Batente Batente

Lingueta  
com dobra  
invertida




