


68 - Fechos Lingueta

Tamanho médio - Maganeta T - Lingueta regulavel
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Selecao do codigo de produto
Consulte a tabela
A| Tipo de conjunto
1 Ponto Ginico
3 Trés pontos
4 Liberagdo interna
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3.2 254 Lingueta com dobra
Ponto | 31,8+3,2 ‘
unico 25,4 50,8 Lingueta com dobra invertida
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68 - Fechos Lingueta

Tamanho médio - Maganeta tipo alca dobravel - Lingueta regulavel
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Orientac@o e operacao da macganeta tipo alca
(Mostrado na posicéo fechada)
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Selecao do cddigo de produto
Consulte a tabela
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Outras opgdes disponiveis. Para mais 68 _ 20 _ ]0] _ F 20 Cromado

informagades sobre modelos, cddigos,
instalagao e especificagaes, visite
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68 - Fechos Lingueta

Tamanho grande - Maganeta T - Lingueta regulavel

e Construcao robusta
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