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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Autres options disponibles. Pour plus 
d'informations sur les différents modèles 
disponibles, les références, l'installation et  
 les spécifications, visitez

TAILLE REELLE

www.southco.com/F6

B Rayon max.
   permettant le libre

   pivotement de la porte

D Max. pour porte à bord
   droit comme illustré

C Dégagement min. pour 
   porte à bord droit de 1,5 mm 
   d'épaisseur comme illustré 

A

24.2

Jeu de 0,5

Note
Montage : 
* Sélectionnez la lame de châssis 
dont la valeur E convient le mieux à 
la configuration de la porte.  
Dimension E + 0,6 = distance de la 
face extérieure du châssis à la face 
intérieure de la porte.

Série
Dimensions pour la préparation

A B C D

1 17.6 10.9 3.2 132º

2 20.6 12.7 3.9 125º

3 24 15.3 4.4 118º

Ø 5.5±0.1
Trous de fixation

 pour montage
sur le châssis

Ø 5.5±0.1 
Trous de fixation 
pour montage 
sur la porte

Porte

Châssis

48±0.2

28.7±0.1

9.7±0.1

116 ±0.2

34±0.2

Charge axiale

Charge
radiale

Les charnières peuvent être fixées à la porte et au  
châssis comme suit :
 - Fixation par visserie M5. Il est recommandé d'utiliser  
  des vis à métaux pour monter la lame de châssis.
 - *Fixation par contre-écrous hexagonaux. Vérifiez le  
  jeu par rapport au bord de la porte. Selon l'orientation  
  du contre-écrou, il est possible que la rotation complète  
  soit entravée.
 - Fixation par soudage.

Porte

Châssis

Autres options de montage
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•	 Très résistante et durable
•	 Permet de déposer la  
 porte sans outil
•	 Le modèle à axe  
 rétractable résiste aux  
 vibrations et rend l'axe  
 imperdable 

Matériaux et finitions
Acier zingué ou acier inoxydable 
naturel

Performances
Acier 
Charge radiale : 
Charge statique max : 1000 N 
Charge ultime moyenne : 2100 N

Charge axiale : 
Charge statique max : 2900 N 
Charge ultime moyenne : 4900 N

Acier inoxydable 
Charge radiale : 
Charge statique max : 1300 N 
Charge ultime moyenne : 2800 N

Charge axiale : 
Charge statique max : 3600 N 
Charge ultime moyenne : 6000 N

Plage de températures de  
fonctionnement : 
-40º C à 85º C

Note de montage
Pour un ensemble complet,  
commander séparément 1 lame de 
porte et 1 lame de châssis 

Vis non fournies. 
Les lames peuvent être fixées sur la 
porte et le châssis par visserie M5 
(vis à métaux recommandées) ou 
par soudage.

Référence
Voir tableau

F6 Charnière
Amovible · Invisible · Efforts importants

12.3

8

 5.5

71.5
2 x

Ø 5.490

7

20

 Rainure de 
Ø 5 pour jonc 

d'arrêt 
en option 

(non fourni)

53.5

9

53.5

14.5  5.5

82

150

Axe de 
dégagement

35.5

50

7

Ø 5.4

25.4 

1.9

5.5

Référence

Type Montage
Matériau

Acier Acier  
inoxydable

Pliée Trous débouchants F6-905 F6-905-5

Pliée Goujons filetés M5 F6-908 F6-908-5

Pliée
Goujons filetés 

10-32
F6-907 F6-907-5

Lame plate Plate F6-904 F6-904-5

Référence

Type
Matériau

Acier Acier inoxydable

Axe amovible F6-946 F6-946-5

Axe rétractable type A ~ F6-941-5

Axe rétractable type B ~ F6-942-5

15.5

2.4

5.1

5

60
34.5 50

Ø 5.4

18.5

18.4
 Ø 6.7

18.3

Goujon fileté M5

38

2.4

18.4  Ø 6.7

60

15.5

2.4

5.1

5

60
34.5 50

Ø 5.4

18.5

18.4
 Ø 6.7

18.3

M5 or 10-32
Thead stud

38

2.4

18.4  Ø 6.7

60

Lame de châssis
Lame pliée Lame plate

Lame de porte 
Modèle à axe amovible 

Modèle à axe rétractable
Type A représenté ; le type B lui est symétrique
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Note de montage
Pour un ensemble complet,  
commander séparément 1 lame de 
porte et 1 lame de châssis 

Vis non fournies. 
Les lames peuvent être fixées sur la 
porte et le châssis par visserie M5 
(vis à métaux recommandées) ou 
par soudage.

Installation 
Exemple de montage de porte et châssis faisant appel 
à une lame de châssis pliée

Exemple de montage de porte et châssis faisant appel 
à une lame de châssis plate

Prévoir 50 pour 
le déplacement 
de l'axe

Lame de 
porte de 
type A

Lame de 
porte de 
type A

Lame de 
porte de 
type A

Lame de 
porte de 
type B

Charge
axiale

 Charge 
radiale

16 Min. Distance min. entre l'axe du 
trou de montage et l'intérieur 

du rebord du châssis

9.5
Distance entre 
l'axe de la visserie 
de la lame de châssis 
et l'axe de la visserie 
de la lame de porte

Porte

Châssis

22.5

9.5
Rayon permettant

 le libre pivotement
de la porte

0.5 Jeu

Châssis
Porte

20.8±0.1
A 20,8 ±0,1de l'intérieur du rebord

135.5±0.2

50±0.2

Ø 5.5±0.1 

53.5±0.2

1.7

Prévoir 90 
pour la 
dépose

Le cas
 échéant pour

F6-941-5,
F6-942-5

Ø 5.5±0.1

Porte

Châssis

22.3

Lame de châssis pliée




