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실제 사이즈

실제 사이즈
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(표 참조) 

1.5

키퍼
M4.2 x 1.4
16mm 길이 
셀프 탭핑 
스크류(제공됨)

열린 상태

   

도어 프레임

도어 두께 
범위 A B 제품 번호

1 - 7 16 20.4 M1-81

7 - 13 16 14.3 M1-82

13 - 19 22 14.3 M1-83

색상 제품 번호

흰색 80-201

검정색 80-202
다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 
종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한 
자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를 

방문하십시오.

다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 
종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한 
자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를 

방문하십시오.

www.southco.com/M1

80 푸쉬-투-클로오즈 래치
푸쉬-투-오픈 · 스냅-인

M1 푸쉬-투-클로오즈 래치
들어 열기 · 평면형

•	 스냅-인 설치

•	 비부식성 및 비전도성

•	 슬라이딩 또는 힌지가 
달린 도어용으로 적합 

재질 및 마감처리

아세탈, 검정색 또는 흰색

•	 저돌출형

•	 비부식성 및 비전도성	

재질 및 마감처리

래치: 아세탈, 검정색 

장착 하드웨어: 스테인리스 스틸

www.southco.com/80

장착 컵

별도의 언급이 없는 한 규격은 밀리미터(mm)로 표시합니다.
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